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T7
BEDIENEINHEIT 

Merkmal 
»» Bedien- und Anzeigeeinheit für

»» sysTemp II, sysTemp net und sysTemp PNIO
»» PCU und PCU PNIO
»» MPI02 und MPI 05
»» profiTEMP+

»» Kapazitiver 7“ Touch-Screen mit brillanter  
Farbdarstellung

»» Übersichtliche Bedienoberfläche, einfach  
verständliches Bedienkonzept

»» Schnittstellen: Ethernet und CAN
»» Zwei potentialfreie Relaiskontakte, Funktion  

konfigurierbar
»» Kompakte Abmessungen
»» Robuster Aufbau, ausgelegt für Einsatz in  

industrieller Umgebung
»» Zur Montage in Schalttafelausschnitt

Funktion
»» Kopplung zu einer oder mehreren Komponenten 

über CAN oder Ethernet
»» Übersichtliche Anzeige aller Prozessdaten  

der ausgewählten Komponente in mehreren  
Darstellungsformen 

»» Zugriff auf den kompletten Parameterumfang  
der ausgewählten Komponente 

»» Übersichtliche Anzeige des Prozessstatus
»» Setup-Assistent für MPI02 und MPI05
»» Sprachumschaltung (deutsch/englisch)
»» Softwareupdate der T7 über USB

Nutzen
»» Intuitives Bedienkonzept, kurze Einarbeitungsphase
»» Gestensteuerung angelehnt an Bedienung von 

Smartphones
»» Komplettes Handling der angeschlossenen Meusbur-

ger-Komponenten unabhängig davon, ob diese mit 
einer Steuerung kommunizieren

»» Vom Regler unabhängige Platzierung
»» Skalierbar auf Systeme mit mehreren Regeleinheiten

Bedieneinheit mit 7“-Touch-Screen
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DIE WICHTIGSTEN FEATURES AUF EINEN BLICK
Technische Daten

Elektronik

Versorgungsspannung 24VDC ±10% 
Leistungsaufnahme max. 6.5 W

Anzeige/Bedienung

Display 7 Zoll TFT Multi-Touch-Screen

Digitaler Ausgang

Anzahl 2
Elektrische Daten Potentialfreier Relaiskontakt 250 VAC/ 1 A
Funktion Alarmausgabe (konfigurierbar)

Kommunikation/Schnittstellen

[X3] CAN Adressierungsbereich 1…127
Übertragungsgeschwindigkeit 78.8, 100, 125, 250, 500, 800, 1000 kBit

Konfigurierbar
Max. zulässige Buslänge 600, 500, 450, 250, 100, 50, 30 m

In Abhängigkeit der Übertragungsgeschw.
[X6] Ethernet Adressierungsbereich IP-Adresse einstellbar

Anschluss RJ45 auf Rückwand (mit Abdeckung)
USB Frontseitig für Speicherstick (z.B. für Firmwareupdate, Installation Sprachdatei, Ex-

port/Import von Programmdateien, Datensicherung von Diagnoseergebnissen, ...)

Mechanik

Einbau Montage in Schaltschrankausschnitt
Schutzart IP 20
Tiefe x Höhe x Breite 35 x 180 x 230 mm

Elektrische Sicherheit/EMV

Elektrische Sicherheit EN61010-1
EMV EN 61326-1:2013, industrial requirements
Überspannungskategorie II
Schutzklasse I

Umgebungsbedingungen

Zulässige Temperatur Betrieb: 0...45 °C; Transport, Lagerung: -20...70 °C;
Zulässige Luftfeuchte Relative Luftfeuchte < 75% im Jahresmittel, keine Betauung
Schalldruckpegel < 50 dB
Verschmutzungsgrad 2
Aufstellhöhe über NN max. 2000 m
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Systemaufbau

Beispiel 1 - PCU PNIO, PCU und ETR132 PNIO über Ethernet

Beispiel 2 - sysTemp über CAN

Anschlüsse

X3 CAN 

X3.2 CAN-L
X3.7 CAN-H

X1 Spannungsversorgung / Digitalausgänge 

X1.1 +24VDC
X1.2 HF
X1.3 GND

X1.9 Output 1 (Relais) | 13
X1.10 Output 1 (Relais) | 14
X1.11 Output 2 (Relais) | 13
X1.12 Output 2 (Relais) | 14
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Montage
Das T7 wird von vorne in den dafür vorgesehenen Schaltschrankausschnitt eingebaut und an den vier 
vorhandenen M4 Bolzen festgeschraubt.

Schaltschrankausschnitt

Bestellangaben

Artikel-Nr. Bezeichnung Variante Hinweis
RRZ 3800/24VDC/ 7 T7


