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Ausgabemodul SMS
flexotemp® / sYSTEMP®

10’s - PSG-10-Bus

Merkmal

* Ausgabe-Slavemodule

e Anschlussmoglichkeit tber vorkonfekti-
onierte Flachbandkabel

* Freie Zuordnung der Ausgange

* Zustandsanzeige Ausgang Uber LED

Nutzen

* Ausgabe der Gber den PSG-10-Bus
Ubermittelten Stellgradinformation
* Konfiguration per Engineeringtool

Funktion

e Einfacher, schneller und damit kosten-
glnstiger Aufbau von Multizonen-
Temperaturregelsystemen

* Geringer Installationsaufwand mittels
vorkonfektionierter Flachbandkabel
Uber standardisierte Steckverbindungen

* Transparenter Systemaufbau

Technische Daten

SMS 01 3A

PSG

SMS 01 8A

Anzahl der Ausgange 1, dreiphasig

Schaltleistung

Leistungsaufnahme

Absicherung = Leitungsschutz 32 A trédge; Halbleiterschutz 16 A ff

Grenzlastintegral

260 A%; |

PK

Schnittstelle Version / F: Slavemodul Uber 14-polige
Flachbandkabelstecker (ohne X5)
Version / K: Klemme X5 (ohne X1, X2)

SMS 02 3A SMS 04 3A

2, dreiphasig

400 VAC pro Phase (siehe Kennlinie)
24 VDC/ 10 mA pro SSR

SMS 04 8A

4, dreiphasig

Leitungsschutz 32 A trage; Halbleiterschutz 10 A ff
= 250 A; 16,6 msec

Slavemodul tber 14-polige Flachbandkabelstecker

Abmessungen (H x B in mm) 70 x 85 90 x 112 90 x 202
Montage Auf DIN-Normschiene
Kennlinie
Bestellangaben
Bezeichnung Artikelnummer 10 ~C Ausfiihrung
SMS 01/ F / 8A fuir PSG-10-Bus 020 332 < s \\\ 8A
SMS 01/K/ 8A 020 333 E 6 N T~
SMS 01/ F/ 3A fiir PSG-10-Bus 020 334 E ‘2‘ ~ = gxsthrung
SMS 01/K/3A 020 335 8,
SMS 02 / 3A 020330 20 40 60 80
SMS 04 / 8A 020 329
SMS 04 / 3A 020 331 Umgebungstemperatur [°C]
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SMS 01

SSR-Ausgabemodul mit einem dreiphasigen Ausgang. SChema® @
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SSR-Ausgabemodul mit 2 bzw. 4 Ausgédngen zum direkten Anschluss von z.B. 3-phasigen Kihlgeblasen.
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