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Desktop & Tower
profiTEMP

• durch Mehrsprachigkeit
• durch unkomplizierte Anpassung an andere 

Netze
• bei der Prozesssicherheit durch Benutzerver-

waltung
• bei der Produktionssicherheit (Mold Check)
• mit Meldungen aus Überwachungsfunkti-

onen und Abhilfemaßnahmen (InfoBoard)
• bei statistischen Analysen (Mold Stat QS)
• dem Datenim-/-export über USB

und vielem mehr.

profiTEMP unterstützt Sie über die norma-
len Heißkanalreglerfunktionen hinaus, wo 
immer es kann

Klares und einheitliches Konstruktions- und 
Bedienkonzept vom kleinsten Desktop mit 6 
Zonen bis zum größten Tower mit 250 Zonen 
und Touchscreen.
Die profiTEMP-Link Funktion synchronisiert die 
profiTEMP-Heißkanalregler automatisch bei 
wichtigen Heißkanalfunktionen übergreifend.

Die innovative Produktfamilie mit nach 
oben offener Zonenzahl

Alles inklusive

Bedienung Desktop
• Klartextinformationen im LCD-Display 
• Pro Zone: 2 LED-Anzeigen, 4 Status/Alarm-LEDs, Zonenanwahltaste
• DisplayFade-Effekt von nicht ausgewählten Zonen (abgedunkelte 

LED-Anzeigen)
• Speichermöglichkeit von 10 Sollwert-Settings
• Zonen gruppieren und speichern
• Benutzerverwaltung mit Kennwortschutz
• Drei Sprachen umschaltbar
• Onlinehilfe auf LCD-Display
Bedienung TEMP-Touch
• 15“ LCD-TFT TouchScreen
• Zentrale Werkzeugverwaltung 
• Darstellungsarten: Singleloop-Zonenansicht, Balkengrafik, Grafik-

schreiber, Werkzeugansicht
• Benutzerverwaltung
• Zonengruppierung
• Sprachenumschaltung
• Onlinehilfe
Service
• Integration in Firmennetzwerk
• PSG Connect - Fernwartung per Internet (Option)
Funktionsumfang
• Mold Check
• Mold Stat (QS)

• Info Board
• Heat‘n‘Dry
• Leckageüberwachung
• Datenaufzeichnung auf USB-Stick
• Zone ein/aus, Regelbetrieb/Stellerbetrieb, Standby / Boost / Zeitge-

steuerter Boost, Anfahrmodus, ..., Führungszonenbetrieb
• Gleichmäßiges Aufheizen mit Automatikrampen-Funktion, manuelle 

/ zeitgesteuerte Heizungsfreigabe nach Einschalten 
• Zykluszähler
Temperaturregelung
• PID-Regelalgorithmus DynControl
• Autotuningfunktion
Fühlereingänge
Heizausgänge
• Impulsgruppenmodus / Phasenanschnitt
• Sicherheitsabschaltung
Überwachung
• Temperatur, Heizstrom, Sicherungsausfall, Fühler
• Fehlerstrom/Ableitstrommessung
• Dauerhaft eingeschalteter Heizausgang
Ein- & Ausgänge
• 4 DI /8 DI (Option) /4 DO
Datenschnittstellen
• Ethernet /CAN /RS485 /USB Option: /VARAN

Heißkanalregler
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profiTEMP 006 Dd

Artikelnummer 0490061100-001

Zonenanzahl 6

Gewicht [kg] ca. 15

Werkzeugstecker 1 x 24 pol.

Abmessungen HxBxT [mm] 190x400x500

Netzanschluss [3m] Stecker CEE 16 A

Maximale Leistungsabgabe [kW] 11 kW

Standardbaureihen profiTEMP Desktop

profiTEMP 012 Dd

Artikelnummer 0490121100-001

Zonenanzahl 12

Gewicht [kg] ca. 20

Werkzeugstecker 2 x 24 pol.

Abmessungen HxBxT [mm] 230x400x500

Netzanschluss [3m] Stecker CEE 32 A

Maximale Leistungsabgabe [kW] 22 kW

profiTEMP 018 Dd

Artikelnummer 0490181100-001

Zonenanzahl 18 *)

Gewicht [kg] ca. 25

3 x 24 pol.

Abmessungen HxBxT [mm] 370x400x500

Netzanschluss [3m] Stecker CEE 63 A

Maximale Leistungsabgabe [kW] 43 kW

*) Hier entfällt jeweils die untere LED Bar pT-LED-PCB

profiTEMP 024 Dd

Artikelnummer 0490241100-001

Zonenanzahl 24

Gewicht [kg] ca. 30

Werkzeugstecker 4 x 24 pol.

Abmessungen HxBxT [mm] 370x400x500

Netzanschluss [3m] Stecker CEE 63 A

Maximale Leistungsabgabe [kW] 43 kW

profiTEMP 036 Dd

Artikelnummer 0490361100-001

Zonenanzahl 36

Gewicht [kg] ca. 40

Werkzeugstecker 6 x 24 pol.

Abmessungen HxBxT [mm] 500x400x500

Netzanschluss [3m] Stecker CEE 63 A

Maximale Leistungsabgabe [kW] 43 kW

profiTEMP 030 Dd

Artikelnummer 0490301100-001

Zonenanzahl 30 *)

Gewicht [kg] ca. 35

Werkzeugstecker 5 x 24 pol.

Abmessungen HxBxT [mm] 500x400x500

Netzanschluss [3m] Stecker CEE 63 A

Maximale Leistungsabgabe [kW] 43 kW
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profiTEMP *** Tt

Artikelnummer 049***2030-001

Zonenanzahl <= 60

Gewicht [kg] (bei 60 Zonen) ca. 67,5

Werkzeugstecker 10 x 24 pol.

Abmessungen HxBxT [mm] Transport 900x400x550

Abmessungen HxBxT [mm] *) 1300x400x500

Netzanschluss [5m] Stecker CEE 63 A

Maximale Leistungsabgabe [kW] 43 kW

Standardbaureihen profiTEMP Tower

profiTEMP *** Tt

Artikelnummer 049***2030-001

Zonenanzahl <= 96

Gewicht [kg] (bei 96 Zonen) ca. 100

Werkzeugstecker 16 x 24 pol.

Abmessungen HxBxT [mm] Transport 1220x400x550

Abmessungen HxBxT [mm] *) 1620x400x500

Netzanschluss [5m] Stecker CEE 63 A

Maximale Leistungsabgabe [kW] 43 kW

profiTEMP *** Td

Artikelnummer 049***2020-001

Zonenanzahl <= 60

Gewicht [kg] (bei 60 Zonen) ca. 67,5

Werkzeugstecker 10 x 24 pol.

Abmessungen HxBxT [mm] 1060x400x500

Netzanschluss [5m] Stecker CEE 63 A

Maximale Leistungsabgabe [kW] 43 kW

profiTEMP *** Td

Artikelnummer 049***2020-001

Zonenanzahl <= 96

Gewicht [kg] (bei 96 Zonen) ca. 100

Werkzeugstecker 16 x 24 pol.

Abmessungen HxBxT [mm] 1380x400x500

Netzanschluss [5m] Stecker CEE 63 A

Maximale Leistungsabgabe [kW] 43 kW
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profiTEMP *** Tt profiTEMP *** Tt

Artikelnummer 049***2030-001 049***2030-001

Zonenanzahl > 96 - 120 > 120 - 192

Gewicht [kg] (bei 192 Zonen) ca. 200

Werkzeugstecker 20 x 24 pol. 32 x 24 pol.

Abmessungen HxBxT [mm] Transport 900x800x550 1220x800x550

Abmessungen HxBxT [mm] *) 1320x800x500 1620x800x500

Netzanschluss [5m] Stecker CEE 63 A CEE 125 A

Maximale Leistungsabgabe [kW] 43 kW 86 kW
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*) Bedien- und Anzeigeeinheit eingeklappt

Max. 12 Zonen auf Bedien- und Anzeigeeinheit; umschaltbar auf weitere 
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Ein einheitliches System ...

profiTEMP *** Tower*

profiTEMP *** Desktop*

profiTEMP *** Ddisplay unit profiTEMP *** Dtouch

profiTEMP *** Tdisplay unit profiTEMP *** Ttouch

.... ab 6 Regelzonen und das modulare Konzept (alle Komponenten steckbar) lassen profiTEMP mit Ihren Anforde-
rungen wachsen.
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Technische Daten

Bedienung und Anzeige 
Desktop

Über in Front eingebaute Display Unit pT-DU mit 6 Softkeys

Bedienung Zonenwahltaste pro Zone
Zonenweiterschaltung über Navigationstasten

Anzeige je Zone 2 x dreistelliges 7-Segment LED-Display
4 Alarm-LEDs 

Bedienung und Anzeige Tower Über 15“ LCD-TFT TEMP-Touch XPC15V mit Software TEMP-Soft2

Fühlereingänge Thermoelement TC: Typ J, L und K
Temperaturbereich: 0...500 C° (J, L); 0...900 (K) 
Umschaltbar in °C /°F
Auflösung: 0,1 °C / 0,1 °F

Leistungsausgänge Abgesichert über superflinke Feinsicherungen je Zone bei 230 V bis 16 A (3680 W) belastbar
Ausgänge einzeln abschaltbar

Anschluss Heizung & Fühler 24-polige Abgangsstecker: Fabrikat Wieland, Steckerbelegung: PSG-Standard (PSG G24001)
Andere Anschlussarten oder Steckerbelegungen auf Anfrage

Steuersicherung 3.15 A MT Desktop; 4 A MT Tower

Ein-/Ausgänge Über Abgangsstecker 9-polige DSUB-Buchse

Maschinenfreigabe/Alarmmeldung Anzahl: 1 
Potentialfreier Relaiskontakt 250VDC/1A (4-polig HTS)
Abgangsstecker Typ Wieland 3-polig & PE mit Gegenstecker

Digitalausgang Anzahl: 3 
24 VDC / 500 mA

Digitaleingang Anzahl: 4
24 VDC

Digitaleingang Anzahl: 8
Für Werkzeugkodierung (optional)

Schnittstellen RS485 über 9-polige DSUB-Buchse
CAN über 9-polige DSUB-Stecker
Ethernet über RJ45-Buchse

USB-Unterstützung

Netzversorgung 400 VAC  
+10...-10% 

3P/N/PE
50...60 Hz

200/240 VAC  
+10...-10% 

3P/PE
50...60 Hz

Zulässige Temperatur Betrieb: 0...55 °C; Transport, Lagerung: -20...70 °C; Grenzbetrieb: 0...60 °C

Zulässige Luftfeuchte Relative Luftfeuchte < 75% im Jahresmittel, keine Betauung

Elektrische Sicherheit Schutzklasse I

Schutzart Desktop: IP41 | Tower: IP21

Gehäuse Stahlblech ST37 1,5 mm; Farbe RAL 3002 (karminrot), RAL 7035 (lichtgrau)

CE-Kennzeichnung Das Gerät erfüllt die Richtlinien für Elektromagnetische Verträglichkeit und Niederspannungs-
richtlinie (erfüllt EN 60204-1), die der CE-Kennzeichnung zu Grunde liegen.


