Centralina del canale caldo

profiTEMP
Desktop & Tower

L innovativa famiglia di prodotti con pos-
sibilita di numero di zone illimitate

Struttura chiara ed uniforme ed un concetto
operativo dal pit piccolo desktop con 6 zone
fino al piu grosso tower con 250 zone e touch-
screen.

La funzione profiTEMP-Link sincronizza auto-
maticamente le centraline profiTEMP per le
principali funzioni del canale caldo.

profiTEMP Vi supporta oltre le normali
funzioni di regolazione del canale caldo
ovunque sia possibile

e tramite |"utilizzo di piu lingue

* tramite | "adattamento semplice ad altre reti

* con la sicurezza del processo tramite la gesti-
one utente

* con la sicurezza della produzione (Mold
Check)

* con le comunicazioni delle funzioni di con-
trollo e le procedure di supporto (InfoBoard)

* con analisi statistiche (Mold Stat QS)

* con | “import/export dei dati tramite USB

e molto di piu.
Tutto compreso

Utilizzo del desktop

¢ Chiaro testo informativo sul display LCD

* Per ogni zona: 2 display a LED, 4 stati di allarme a LED, tasto di
selezione zona

* Display Fade-Effect per le zone non selezionate (indicatori LED

oscurati)

Opzione di memoria per 10 settaggi del valore nominale
Raggruppamento di zone e salvataggio

Gestione utente con password di protezione

Tre lingue selezionabili

Aiuto online sul display LCD

Utilizzo TEMP-Touch

* 15" LCD-TFT TouchScreen

* Gestione centrale dello stampo

* Modi di visualizzazione: vista single-loop zone, bar chart, graph

writer, tool view

Gestione utenti

Raggruppamento di zone

Selezione lingue

Auto online

Service

* Integrazione nella rete aziendale

* Connessione PSG - manutenzione remota tramite Internet (opzione)

Campo delle funzioni

* Mold Check

* Mold Stat (QS)

* Info Board

PSG

Plastic Service Group
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Heat'n'Dry

Controllo di perdite

Registrazione dati su chiavetta USB

Zona on/off, modalita regolazione/modalita percentuale, Standby
/ Boost / Timer controlled Boost, modalita Start-up, ..., regolazione
zona guida

Riscaldamento uniforme con funzione di rampa automatica,
attivazione manuale / a tempo controllato del riscaldamento dopo |
“avviamento

* numeratore di cicli

Controllo della temperatura

* Controllo PID con algoritmo DynControl

* Funzione di auto-sintonizzazione "autotuning"

Entrate sonda

Uscite resistenze

* Modalita a pacchetto di impulsi/Taglio di fase

* Shutdown di sicurezza

Monitoraggio

e Temperatura, corrente di riscaldamento, guasto fusibili, sonde

* Corrente di dispersione/Rilevamento corrente dispersa

* Uscita resistenze sempre accesa

In- & output (Entrata & Uscita)

* 4 DI /8 DI (Opzione) /4 DO

Interfacce dati

¢ Ethernet /CAN /RS485 /USB Opzione: /VARAN
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Serie standard profiTEMP Desktop

PsG Y

Codice articolo

Numero di zone

Peso [Kg]

Connettore stampo

Misure HXLXT [mm]

Collegamento di rete [3m] Connettore

Potenza massima [kW]

profiTEMP 006 Dd
0490061100-001
6
ca. 15
1 x 24 poli
190x400x500
CEE 16A
11 kw

.

Codice articolo

Numero di zone

Peso [Kg]

Connettore stampo

Misure HXLxT [mm]

Collegamento di rete [3m] Connettore
Potenza massima [kW]

profiTEMP 012 Dd
0490121100-001
12
ca. 20
2 x 24 pol.
230x400x500
CEE32 A
22 kW

Codice articolo
Numero di zone
Peso [Kg]

Misure HXLXT [mm]
Collegamento di rete [3m] Connettore

Potenza massima [kW]

Codice articolo

Numero di zone

Peso [Kg]

Connettore stampo

Misure HXLXT [mm]

Collegamento di rete [3m] Connettore
Potenza massima [kW]

profiTEMP 018 Dd
0490181100-001
18 %)
ca. 25
3 x 24 pol.
370x400x500
CEE 63 A
43 kW

profiTEMP 024 Dd
0490241100-001
24
ca. 30
4 x 24 pol.
370x400x500
CEE 63 A
43 kW

Codice articolo

Numero di zone

Peso [Kg]

Connettore stampo

Misure HXLXT [mm]

Collegamento di rete [3m] Connettore

Potenza massima [kW]

Codice articolo

Numero di zone

Peso [Kg]

Connettore stampo

Misure HXLXT [mm]

Collegamento di rete [3m] Connettore

Potenza massima [kW]

profiTEMP 030 Dd
0490301100-001
30 %)
ca. 35
5 x 24 pol.
500x400x500
CEE 63 A
43 kW

profiTEMP 036 Dd
0490361100-001
36
ca. 40
6 x 24 pol.
500x400x500
CEE 63 A
43 kW

*) Qui manca di volta in volta il LED Bar pT-LED-PCB inferiore

d_pT_1511i-2



Serie standard profiTEMP Tower

Pe. profiTEMP 060 Tt 0490602030-001

K profiTEMP

csciiitin |

Pe. profiTEMP 060 Td 0490602020-001

Pe. profiTEMP 192 Tt 0491922030-001

e
cuseon  oom

orofiTEMP

Codice articolo

Numero di zone

Peso [Kg] (con 60 zone)

Connettore stampo

Misure HXLXT [mm] trasporto

Misure HxLXT [mm] *)

Collegamento di rete [5Sm] Connettore

Potenza massima [kW]

Codice articolo

Numero di zone

Peso [Kg] (con 96 zone)

Connettore stampo
Misure HXLXT [mm] trasporto
Misure HxLxT [mm] *)

Collegamento di rete [Sm] Connettore

Pe. profiTEMP 096 Tt 0490962030-001

Potenza massima [kW]

profiTEMP *** Tt

Codice articolo 049***2030-001

Numero di zone >96-120
Peso [Kg] (con 192 zone)

Connettore stampo 20 x 24 pol.
Misure HXLXT [mm] trasporto 900x800x550
Misure HXLXT [mm] *) 1320x800x500
Collegamento di rete [5m] Connettore CEE 63 A
Potenza massima [kW] 43 kW

*) Unita di comando e visualizzazione display chiuso

Codice articolo
T Numero di zone
Peso [Kg] (con 60 zone)
Connettore stampo
Misure HxLxT [mm]
Collegamento di rete [5Sm] Connettore

Potenza massima [kW]

AR AT

Codice articolo

Numero di zone

Peso [Kg] (con 96 zone)
Connettore stampo
Misure HXLXT [mm]

Collegamento di rete [5Sm] Connettore

Potenza massima [kW]

Pe. profiTEMP 096 Td 0490962020-001

profiTEMP *** Tt
049***2030-001
<= 60
ca. 67,5
10 x 24 pol.
900x400x550
1300x400x500
CEE 63 A
43 kW

profiTEMP *** Tt
049***2030-001
<= 96
ca. 100
16 x 24 pol.
1220x400x550
1620x400x500
CEE 63 A
43 kW

profiTEMP *** Tt
049***2030-001
> 120-192
ca. 200
32 x 24 pol.
1220x800x550
1620x800x500
CEE 125 A
86 kw

profiTEMP *** Td
049***2020-001
<=60
ca. 67,5
10 x 24 pol.
1060x400x500
CEEB63 A
43 kW

profiTEMP *** Td
049***2020-001
<= 96
ca. 100
16 x 24 pol.
1380x400x500
CEE 63 A
43 kW

Unita di visualizzazione per unmassimo di 12 zone simultanee; funzione di scrollo
per la visualizzazione di tutte le zone (12 zone per blocco)
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Un sistema compatto ...

...a partire da 6 zone di controllo e la concezione modulare (tutti i componenti tramite innesto a spina) permettono di
ampliare il profiTEMP a seconda delle Vostre esigenze.

profiTEMP *** Dd.

isplay unit

profiTEMP *** Dt

ouch

profiTEMP *** D *

esktop

[—

profiTEMP *** T *

ower

profiTEMP *** Td.

isplay unit

profiTEMP *** Tt_

ch
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Dati tecnici
Utilizzo e Visualizzazione Tramite il display posizionato frontalmente pT-DU con 6 Softkeys
Desktop

Utilizzo = Tasto di selezione zona per ogni zona
Cambio di zone tramite i tasti di navigazione

Visualizzazione per ogni zona = 2 x tre posti 7-segmenti display a LED
4 LED di allarme

Utilizzo e Visualizzazione Tramite 15" LCD-TFT TEMP-Touch XPC15V con Software TEMP-Soft2
Tower
Entrate sonda Termocoppia TC: Tipo J, Le K

Campo di temperatura: 0...500 C° (J, L); 0...900 (K)
Commutabile tra °C /°F
Risoluzione: 0,1 °C/ 0,1 °F
Uscite potenza Assicurate tramite fusibili per correnti deboli superrapidi ogni zona con 230 V finoa 16 A
(3680 W) caricabile
Uscite disinseribili singolarmente

Collegamento riscaldamento Spina di uscita a 24-poli: prodotto Wieland, Tipo di spina: PSG-Standard (PSG G24001)

& termocoppia Altri tipi di collegamento o cablaggio a richiesta.
Fusibile comando 3.15 A MT(medium time lag) Desktop; 4 A MT (medium time lag) Tower
Entrate/Uscite Tramite spina maschio a 9-poli boccola DSUB

Macchina di rilascio/messaggio = Numero: 1
d’allarme Contatto a relé senza potenziale 250VDC/1A (4-poli HTS)
Spina maschio tipo Wieland a 3 poli & PE con spina femmina

Uscita digitale  Numero: 3
24 VDC/ 500 mA

Entrata digitale  Numero: 4
24 VDC
Entrata digitale Numero: 8
Per il raffreddamento dello stampo (opzione)
Interfacce RS485 tramite boccola a 9 poli DSUB

CAN tramite spina a 9 poli DSUB
Ethernet tramite boccola RJ45

Supporto USB

Alimentazione di rete 400 VAC 200/240 VAC

+10...-10% +10...-10%

3P/N/PE 3P/PE

50...60 Hz 50...60 Hz

Temperatura ammessa Funzionamento: 0...55 °C; Trasporto, stoccaggio: -20...70 °C; Valore limite funzionamento:
0...60 °C

Umidita dell’aria consentita Umidita dell’aria relativa < 75 % media annuale, no condensa
Sicurezza elettrica Classe di protezione |
Classe di protezione Desktop: IP41 | Tower: IP21
Armadio Lamiera in acciaio ST37 1,5 mm; Colore RAL 3002 (rosso caminio), RAL 7035 (grigio chiaro)
Marchio CE L'apparecchio risponde alle direttive per la compatibilita elettromagnetica e alle direttive della

bassa tensione (risponde EN 60204-1), come riportato nel marchio CE.
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